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MirEvo Twinspot
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Technische specificaties

Type TW500 ST TW500 DA TW500 230V TW500 230V/LTC

GID code 7TCA305020R0022 7TCA305020R0023 7TCA304050R0025 7TCA304060R0007

Functie Auto test Auto test/Dali Slave Slave+LTC

Werking Niet continu Niet continu Continu Continu

Netspanning 220-240VAC 220-240VAC 220-240VAC
176-280VDC

220-240VAC

Verbruik 4W 4W 6W/7.5VA 6W/7.5VA

Batterij 3.2V 6600mAh LiFePO4 3.2V 6600mAh LiFePO4 - -

Autonomie/Oplaadtijd 3 uren / 24 uren 3 uren / 24 uren - -

Lichtbron 2 x 4W

IP/IK IP65 / IK04

Power factor >0.6

Isolatieklasse II

Lichtopbrengst bij 
noodbedrijf

500 lm

Temperatuurbereik 0°C tot +40°C 0°C tot +40°C -20°C tot +40°C -20°C tot +40°C

Gewicht 1,450 Kg 1,450 Kg 1,250 Kg 1,250 Kg

Afmetingen (L x W x H) 282,5 x 254,5 x 75,5 mm

Materiaal Metalen gedeelte : Aluminium
Plastic gedeelte : Polycarbonaat
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