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Napsa>“MART-EV
-ulkomittauskeskus
sahkoauton lataukseen

NapsasMART-EV-ulkomittauskeskus ja Terra AC -latausasema
muodostavat yhdessa katevan kokonaisratkaisun
sahkdautojen lataustarpeisiin.

@

- Korkealuokkainen laatu
- Vastaa tulevaisuuden tarpeisiin
« Turvallinen kadytettavyys



U SAHKOAUTOJEN LATAUKSEEN

Sahkoauton kotilataaminen
on nyt helppoa

Kokonaisratkaisu sahkodauton lataukseen tai jarkeva varautuminen
tulevaisuuteen — NapsasMART-EV-ulkomittauskeskus ja Terra AC
-latausasema tuovat kiinteistosi 2020-luvulle.

Napsas“ART-EV-ulkomittauskeskus
Keskus sisaltaa kaikki Terra AC-
latausaseman vaatimat kompo-
nentit valmiiseen asennukseen.
Ilman Terra AC-latausasemaa kes-
kus toimii tavallisena ulkomittaus-
keskuksena.

Terra AC -latausasema

Korkealuokkainen Terra AC -latausasema on helppo-
kayttéinen, dlykas ja turvallinen latausasema, joka
vastaa myos tulevaisuuden tarpeisiin. Terra AC on
testattu tiukimpien standardien mukaisesti.

Napsas“ART -ryhmakeskukset, IP20
Yhdistamalla latausaseman talosi ryhma-
keskukseen, voit ottaa kayttéon dynaami-
sen kuormanhallinnan. Nain latausteho
mukautuu automaattisesti kodin muiden
laitteiden kayton mukaan.




NapsaSMART-EV-ulkomittauskeskus
Kotilataukseen soveltuva tonttikeskus

ABB on jo 130 vuoden ajan ollut
sahkoisten ratkaisujen
teknologiajohtaja, joka tarjoaa
maailmanluokan AC- ja DC-
lataamisen ratkaisuja alykkaan j
kestavan liikenteen edistamiseksi.

N&psa - Kotimainen vakiokeskussarja e——e

Soveltuu kaukoluentaan
Sisaltaa kaksi vikavirtasuojattua 16 A

maadoitettua pistorasiaa seka it
yhden 16 A voimapistorasian myos jo
rakennusaikaista kayttoa varten

Kuorman puolelta jousiliitannalla
varustetut johdonsuojakatkaisijat
nopeuttavat keskusten kytkentaa
huomattavasti

Varatilaa laajentamiseen .

i

Sopii ukkosherkille alueille.
Valittavissa mallit, joissa plug-in
ylijannitesuoja on jo valmiiksi
asennettuna. Ylijannitesuojat
suojaavat taloa tehokkkasti
ukkoselta ja muilta ylijannitteilta.

Johdonsuojakatkaisijat sahkdauton £
latausasemalle (4-nap. 16A)

Suoraan kytketty energiamittari. ‘ ‘ T &
Kahden ja kolmen elementin mittaus.

Reilut kaapelointitilat

Sahkoautovalmistajat ympari
maailman luottavatkin siihen, etta

i —_— e Irroitettava syottolaippa

Tyylikdas muotoilu, kaareva ovi ——o

ABB:lta saa markkinoiden johtavat
sahkoajoneuvoratkaisut niin teille
kuin koteihin.

Terra AC -latausasema
Sahkoauton lataamisen kot

AsS : &——9®  Erillinen sovellus, jolla voi hel-
posti ohjata AC-latausasemaa ja
valtuuttaa latausluvan. Lisaksi
se antaa kayttajalle

tietoa lataustilasta.

Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden o—o
paras AC-latausasema edustaa juuri

sitd huippulaatua, jota odotetaan

maailman johtavalta sahkéajoneuvo-

AR AR

latausasemien valmistajalta.

&——®  Valmius energiamittarin integ-
Alykkaat toiminnot tarkoittavat < rointia varten. Alymittarilla voi-
sitd, ettd latausasema osaa saa- / daan hallita latausta dynaami-
delld virrankayttoaan ja lataa sesti, alentaa
ajoneuvon optimaalisesti nyt ja energiakustannuksia ja ehkaista
myds tulevaisuudessa. jakeluverkon suojalaitteiden hai-

rigita.

Turvallinen kdytettavyys. Riip- &——* Integroidut suojaukset, kuten
pumattomien tahojen arvioima ®—_° DC-maasulku- ja ylijannitesuo-
ja testaama — kaikkein tiukim- jaus, suojaavat sekd kayttdjaa
pien standardien mukaisesti. ettd autoa.
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Yhdessa enemman
Napsa>"R1-EV-ulkomittauskeskus
ja Terra AC-latausasema

Uusi Terra AC -latausasema tarjoaa turvallisen,
alykkaan ja kestavan latausratkaisun. Latausasema
voidaan liittaa kotien ja rakennusten sahkojarjes-
telmiin NapsasMART-EV-ulkomittauskeskuksen
avulla.

Ulkomittauskeskukseen integroidun energiamit-
tarin ansiosta sahkdauton latausaseman dynaa-
minen kuormanhallinta voidaan toteuttaa helpolla
jayksinkertaisella tavalla.

NapsasMART-EV-keskuksen hyddyt asiakkaalle

Useissa kohteissa sahkéliittyman kapasiteetti on
valmiiksi rajallinen, l[ahella maksimikuormaa, jol-
loin tarvitaan niin sanottua latausasemien kuor-
manhallintaa.

NapsasMART-EV yhdessa Terra AC-latausaseman
kanssa tarjoaa tahan vaihtoehdot staattisesta eli
kiinteasta lataustehosta dynaamiseen kuorman-
hallintaan.

Dynaaminen kuormanhallinta
Yksittainen latausasema

Sadataa lataustehoa muiden kiinteistossa
olevien laitteiden kulutuksen mukaan.

Energiamittari

Dynaamisen kuormanhallinnan tarkoituksena on
tarjota maksimimaalinen latausteho asuinkiin-
teistdn erilaisissa kuormitustilanteissa — kuiten-
kin niin, etteivat syéttavan keskuksen sulakkeet
ylikuormitu.

Latausteho saatyy siis kulloinkin asuinkiinteiston
vapaana olevan kapasiteetin mukaan rajoittuen
latausaseman seka auton sisaisen latauslaitteen
nimellistehoon.

Dynaamisessa kuormanhallinnassa latausteho on
korkeampi silloin kun muita kodin laitteita ei ole
kytkettyna paalle. Kun kytketdan paalle esim. sau-
nan kiuas, vapaana oleva kapasiteetti pienenee,
jolloin latausteho laskee automaattisesti.

Lataustehojen yla- ja alarajat voidaan saataa eril-
lisella mobiilisovelluksella halutun mukaisiksi.

Dynaamisen kuormanhallinnan yhteydessa on
hyva varmistaa, etta ajoneuvo mahdollistaa la-
tauksen uudelleen kaynnistymisen mikali lataus-
teho laskee alle ns. latauksen herdatevirran, joka
vaihtelee ajoneuvomerkeittdin 5A ja 6A :n valilla.

O
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Modbus RTU

Asennuksen helppous

Erillinen mittauskeskus ja latausasemaratkaisu
mahdollistavat mittauskeskuksen sijoittelun ra-
kennusvaiheessa sille parhaiten sopivaan paik-
kaan, eika sita tarvitse sovittaa lahelle ladattavaa
autoa.

Napsas“ART-EV-keskus mahdollistaa erilaisten
latausasemaratkaisujen kayton. Nain rakennus-
vaiheessa ei tarvitse viela miettia millaisen
latausaseman tarvitsee.

Tekniset tiedot

Ilman latausasemaa mittauskeskus toimii tavalli-
sena kiinteiston padkeskuksena, lisaten kuitenkin
kiinteistolle arvoa valmiudella sahkdauton latauk-
seen, tulevaisuuden hankintoja ajatellen.

ABB Ulkomittauskeskukset soveltuvat vaativaan
ulkokayttoon. Niiden kotelointiluokka on IP34. Ne
valmistetaan kuumasinkitysta teraslevysta. Ulos
asennetusta mittauskeskuksesta on myos vaiva-
tonta asentaa autotallin, lisarakennusten ja ulko-
valaistuksen sahkoistykset.

Bluetooth

Tuote
Mittauskeskus pinta/uppo Fe Lajimerkki 1T-MK503-0-EVC
Ndpsa Smart - 1T 50A Sahkénumero 3411042
Yleisnimi ja tuotesarja Mittauskeskus pinta/uppo Fe Ndpsa Smart
Tekninen nimi 1-T 50AIP34 FE, EVC
| S | . Pitkd tuotenimi 1-T mittauskeskus jalustalla
q_ : ! 400x1600x170mm, VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316. Kaukoluenta-
] (= malli. Varisdvy vaaleanharmaa, RAL7035, Ylijannitesuoja, 4-nap.
H Vikavirtajohdonsuojakatkaisija sekda EQ-mittari séhkdéauton latauskeskuksen
i sySttda varten.
| ja
E GTIN-koodi 6410034110424
|; Tuoteryhma 34 Keskukset ja keskuksien osat 2 IP34 sekd kotelot ja osat 2 IP20
i ETIM-luokka EC000262
T = Tiedonsiirto M-Bus, RS-485 Modbus, RS-485 EQ -vayla. Sdhkéauton latausasemaa varten.
Latausasema Sdhkénumero ABB-koodi Tuote Tuotekuvaus
1-vaiheiset
3413556 6AGC081278 TerraACW7-T-0  AC-latausasema type 2, latauspistorasia,
pre 1-vaiheinen/maks. 7,4 kW
3 [P 3 3413560 6AGC082155 Terra ACW7-T-0 AC-latausasema type 2, kiintea kaapeli 5m,
: 1-vaiheinen/maks. 7,4 kW, RFID
. 3-vaiheiset
3413557 6AGC081279 Terra ACW22-T-0  AC-latausasema type 2, latauspistorasia,
3-vaiheinen/maks. 22 kW
TAC-W7-T-0 3413561 6AGC082156 Terra AC-W11-G5-R-O AC-latausasema type 2, kiinted kaapeli 5m,
3-vaiheinen/maks. 11 kW, RFID
3413581 6AGC085345 Terra AC Terra AC metallinen asennusjalusta

TAC-W11-G5-R-0

-asennusjalusta

yhdelle latausasemalle
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