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PANOR AMA

Yumuşak yolvericiler
PSR, PSRC, PSE ve PSTX 
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ABB yumuşak yolvericiler
Motor başlatma çözümünüzün bir parçası
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ABB yumuşak yolvericileri size çeşitli değer ve avantajlar sunar. Danışman firmalar, 
makine imalatçıları, pano üreticileri veya son kullanıcılar için yumuşak yolverici 
kullanımı‚ daha güvenli koruma, daha kolay kurulum ve daha verimli uygulama 
demektir.

Xylem - Güney Afrika 
ABB yumuşak yolvericiler madencilik 
endüstrisinde verimlilik sağlıyor 

Xylem’in su çözümlerinden biri de madenlerdeki su baskınını 
önlemek üzerine. Önceki yumuşak yolvericiler çok sayıda 
ekstra koruma ekipmanına ihtiyaç duyuyordu. Xylem, 3.500 
metre derinlikte bile güvenilirlik sağlayacak daha basit bir 
çözüm arıyordu. %80 oranında komponentlerin azaltılması 
ile kurulum süresi %60 oranında kısaltıldı. Maliyetlerin yarıya 
indirilmesi, Xylem’in yumuşak yolvericiler ile öncekine göre 
iki kat daha fazla pano satmasına yardımcı oldu.

Daha fazla bilgi almak için
mobil cihazınıza QR kod
okuyucu yükleyin, kodu tarayın
ve daha fazlasını görün.

— 
Daha fazla bilgi için lütfen yerel ABB
temsilcinizle iletişime geçin veya 
solutions.abb/softstarters

Ekstra 
komponentlerin
%80 azaltılması

Panellerin
boyutu yarıya
indirildi

Pano yapım 
süresi 2/3 
azaltıldı

Bu sayede,
Toplam pano 
maliyeti %50 
oranında 
düşürüldü

Koordinasyon tabloları  (SOC) >
Koordinasyon örnekleri için, 
kısa devre koruması, aşırı yük 
koruması ve hat kontaktörü ile 
koordinasyona yönelik çevrimiçi 
aracı ziyaret edin.

https://new.abb.com/low-voltage/tr/products/yumusak-yolvericiler


Y U M U Ş A K YO LV E R İ Cİ LE R PA N O R A M A  1 S FC 1 3 2 01 5 B 0 2 01 R E V F

—
Teknik özellikler
ABB yumuşak yolverici teklifi, her ihtiyacı karşılayan dört seriden oluşur. Ürünler, 
motor güvenilirliğini korumanıza, kurulum verimliliğini artırmanıza ve uygulama 
üretkenliğini artırmanıza yardımcı olur.

—
Yumuşak yolverici portföyü
Genel bakış

—
PSTX - Gelişmiş seri
PSTX, her motor yol verme uygulaması için 
eksiksiz bir alternatiftir. Tüm temel 
haberleşme protokollerini destekleyen dahili 
modbus ve anybus modüllerine sahiptir.

—
PSE - Verimli seri
Yüksek yol verme kapasitesi ile maliyet 
etkinliği arasında mükemmel bir denge 
sağlayan yeni nesil PSE, gerçek bir genel 
amaçlı yumuşak yolvericidir. Şimdi dahili 
fieldbus haberleşmesi de içeriyor.

—
PSR - Kompakt seri
PSR, temel avantajlara ve değerlere sahip en 
kompakt yumuşak yolvericimizdir. PSR, saatte 
100 adede kadar yolverme işlemi yapabilir. 
Küçük motorlar için uygundur.

—
PSRC - Vidalı kompresörler için
PSRC'nin sabit ayarlarla kurulumu hızlı ve 
kolaydır. Vidalı kompresörler için 
tasarlanmıştır. Böylece kompresör üzerinde 
daha az stres oluşmasına neden olur ve bakım 
maliyetini minimuma indirir.

Akım: 3 A... 105 A

Ana gerilim: 208 V... 600 V

Akım: 3 A... 105 A

Ana gerilim: 208 V... 600 V

Akım: 18 A... 370 A

Ana gerilim: 208 V... 600 V

Akım: 30 A... 1250 A

Ana gerilim: 208 V... 690 V

Pompa
Fan
Kompresör
Konveyör bant

Pompa
Fan
Kompresör
Konveyör bant

Pompa
Fan
Kompresör
Konveyör bant

Pompa
Fan
Kompresör
Konveyör bant

Yumuşak yolvericiler PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105 

PSRC3 PSRC6 PSRC9 PSRC12 PSRC16 PSRC25 PSRC30 PSRC37 PSRC45 PSRC60 PSRC72 PSRC85 PSRC105

PSE18 PSE25 PSE30 PSE37 PSE45 PSE60 PSE72 PSE85 PSE105 PSE142 PSE170 PSE210 PSE250 PSE300 PSE370

PSTX30 PSTX37 PSTX45 PSTX60 PSTX72 PSTX85 PSTX105 PSTX142 PSTX170 PSTX210 PSTX250 PSTX300 PSTX370 PSTX470 PSTX570 PSTX720 PSTX840 PSTX1050 PSTX1250

Akım A1) 3 6 9 12 18 25 30 37 45 60 72 85 105 142 170 210 250 300 370 470 570 720 840 1050 1250

Güç kW (400 V) 1.5 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 400 450 560 710

Güç HP (440 V) 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 900 1000

Motor güvenilirliği PSR PSRC PSE PSTX

Yumuşak yol verme ve duruş    

Akım sınırlama – –  

Akım sınırlama rampası ve dual akım sınırlama – – – 

Elektronik motor aşırı yük koruması, EOL – –  

Dual aşırı yük koruması – – – 

Düşük yük koruması – –  

Güç faktörü düşük yük koruması – – – 

Kilitli rotor koruması – –  

Akım / Gerilim dengesizliği koruması – – – 

Faz ters yön koruması – – – 

Kullanıcı tanımlı koruma – – – 

Motor ısıtması – – – 

Motor koruması için PTC / PT100 girişi – – – 

Aşırı gerilim / düşük gerilim koruması – – – 

Toprak hatası koruması – – – 

Kurulum verimliliği PSR PSRC PSE PSTX

Dahili bypass    

Üçgen bağlantı olanağı – – – 

Grafik ekran ve tuş takımı – –  

Çıkarılabilir tuş takımı – – – 

Motor çalışma süresi ve start sayısı – – – 

Programlanabilir uyarı fonksiyonları – – – 

Tanılayıcı (diagnostics) – – – 

Aşırı yük açma süresi – – – 

Aşırı yük soğutma süresi – – – 

Analog çıkış – –  

Fieldbus haberleşme  

Olay kaydı – – 

Dil seçeneği – – – 17

Elektriksel sayaç – – – 

Uygulama verimliliği PSR PSRC PSE PSTX

Tork kontrolü – –  

Tork sınırlama – – – 

Korumalı devre kartı – –  

Acil durum modu – – – 

Düşük hızda ileri/geri jog – – – 

Dinamik fren – – – 

Sabit duruş freni – – – 

Sıralı yol verme – – – 

Tam gerilimle yol verme – – – 

Darbeli yol verme – –  

Otomatik pompa temizleme – – – 

Yumuşak yolverici sadece motora yol vermekle 
kalmaz aynı zamanda üretimdeki durma sürelerini 
de azaltır. ABB yumuşak yolvericileri, motorlar 
üzerindeki mekanik stresi azaltır ve motor ömrünü 
uzatır. Tork kontrol, pompa temizleme, motor freni 
gibi birçok özellik ile prosesler tam performansta 
çalışır.

Yumuşak yolvericinize ihtiyacınız olan tüm özellikleri 
dahil ederek kurulum süresini ve pano boyutunu 
azaltın. Kompakt tasarımı ve birçok dahili özelliği 
sayesinde ABB yumuşak yolvericileri kolay kurulum 
imkanı sunar. Dahili bypass ısı yayılımını azaltırken 
zaman ve alan tasarrufu da sağlar. Tek ünitede 
eksiksiz motor yol verme çözümü.

ABB yumuşak yolvericiler, motorunuzu elektriksel 
stresten koruyarak motor ömrününün uzatılmasına 
yardımcı olur. Başlangıç akımları yükün durumuna, 
uygulamanın tipine ve motor boyutuna göre 
kolaylıkla optimize edilebilir. Motoru farklı yük ve 
şebeke düzensizliklerinden korumak için 10’un 
üzerinde motor koruma özelliği bulunmaktadır.

DA H A G Ü V EN LI

Koruma

DA H A KO L AY

Kurulum

DA H A V ER I M LI

Uygulama

= Dahili,   = Opsiyonel,   – = Mevcut değil
—
Normal yolverme Direkt bağlantı

Haberleşme protokolleri

Dahili hab. protokolleri - - Modbus RTU Modbus RTU

Fieldbus 
(isteğe bağlı aksesuarlar)

Modbus RTU, Profibus, 
DeviceNet

Modbus RTU, Profibus, 
DeviceNet

Modbus RTU, Profibus, 
DeviceNet, Modbus TCP

Modbus RTU, Profibus, 
DeviceNet, Modbus TCP

Anybus
(isteğe bağlı aksesuarlar) - - -

Profibus, DeviceNet, 
Modbus-RTU, BACnet IP, 

EtherNet/IP, Modbus-
TCP, Profinet, BACnet 

MS/TP, EtherCAT

Ürün özellikleri – Genel bakış PSR PSRC PSE PSTX

Motor 
koruması - - Orta Yüksek

Kurulum
verimliliği Temel Temel Orta Yüksek

Uygulama
iyileştirmesi Temel Temel Orta Yüksek

Teknik özellikler – Genel bakış

Teknoloji Temel Temel Genel Gelişmiş

Motor boyutu Küçük –105 A’e kadar Küçük –105 A’e kadar Orta – 370 A'e kadar Büyük – 1250 A’e kadar

Uygulama Hepsi Vidalı kompresör Hepsi Hepsi

Tork kontrolü - - Evet Evet

Ağır şart yol verme - - Evet Evet

Kasa boyutları A, B, C, D A, B, C, D A, B, C A, B, C, D, E, F

Sertifikalar ve onaylar

Sertifikalar CE, cULus, CCC, EAC, 
ANCE, C-tick, KC

CE, cULus, CCC, EAC, 
ANCE, C-tick, KC

CE, cULus, CCC, EAC, 
ANCE, C-tick, KC

CE, cULus, CCC, EAC, 
ANCE, C-tick, KC

Onaylar - - ABS, DNV, Lloyd’s register, 
CCS, PRS, Class NK

ABS, DNV, Lloyd’s register, 
CCS, PRS, Class NK

—
Ürün özellikleri

1)Yaklaşık akım değeri. IEC ve UL’e göre tam detaylar için lütfen yumuşak yolverici kataloğuna bakınız.


