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ABB yumusak yolvericiler
Motor baslatma ¢oézUmunuzun bir parcasi

ABB yumusak yolvericileri size cesitli deger ve avantajlar sunar. Damsman firmalar,
makine imalat¢ilan, pano Ureticileri veya son kullamcilar icin yumusak yolverici
kullanmimi, daha guvenli koruma, daha kolay kurulum ve daha verimli uygulama
demektir.

Xylem - Giiney Afrika
ABB yumusak yolvericiler madencilik
endustrisinde verimlilik saghyor

Xylem’in su ¢éziimlerinden biri de madenlerdeki su baskinim
dnlemek lizerine. Onceki yumusak yolvericiler cok sayida
ekstra koruma ekipmanina ihtiya¢ duyuyordu. Xylem, 3.500
metre derinlikte bile glivenilirlik saglayacak daha basit bir
¢6zlim anyordu. %80 oraninda komponentlerin azaltilmasi
ile kurulum siiresi %60 oraninda kisaltildi. Maliyetlerin yariya
indirilmesi, Xylem’in yumusak yolvericiler ile 6ncekine gore
iki kat daha fazla pano satmasina yardimci oldu.

N K

— —_—
A K
Ekstra Panellerin Pano yapim Busayede,
komponentlerin boyutu yariya siiresi2/3 Toplam pano
%380 azaltilmasi indirildi azaltilch maliyeti %50
oraminda
dusuriildi

Daha fazla bilgi icin IGtfen yerel ABB
temsilcinizle iletisime gec¢in veya
solutions.abb/softstarters
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Daha fazla bilgi almak igin
mobil cihaziniza QR kod
okuyucu ytikleyin, kodu tarayin
ve daha fazlasim gériin.

Koordinasyon tablolar (SOC) >
Koordinasyon 6rnekleriigin,
kisa devre korumasi, asir yik
korumasi ve hat kontaktori ile
koordinasyona y6nelik gcevrimigi
araci ziyaret edin.
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PANORAMA

Yumusak yolvericiler

PSR, PSRC, PSE ve PSTX
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https://new.abb.com/low-voltage/tr/products/yumusak-yolvericiler

Yumusak yolverici portfoyii

Genel bakis

PSR - Kompakt seri

PSR, temel avantajlara ve degerlere sahip en
kompakt yumusak yolvericimizdir. PSR, saatte
100 adede kadar yolverme islemi yapabilir.
Kicuk motorlar icin uygundur.

Akim:3A...105A

Ana gerilim: 208 V... 600 V

Pompa

Fan
Kompresor
Konveyor bant

PSRC - Vidah kompresorler i¢in
PSRC'nin sabit ayarlarla kurulumu hizh ve
kolaydir. Vidah kompresorler igin
tasarlanmistir. Boylece kompresor lizerinde
daha az stres olusmasina neden olur ve bakim
maliyetini minimuma indirir.

Akim:3A...105A

®
Ana gerilim: 208 V... 600 V

Pompa

Fan
Kompresor
Konveyor bant

PSE - Verimli seri

Yiksek yol verme kapasitesi ile maliyet
etkinligi arasinda milkemmel bir denge
saglayan yeni nesil PSE, gercek bir genel
amach yumusak yolvericidir. Simdi dahili
fieldbus haberlesmesi de igeriyor.

Akim: 18 A...370 A

Ana gerilim: 208 V... 600 V °

Pompa

Fan
Kompresor
Konveyor bant

PSTX - Gelismis seri

PSTX, her motor yol verme uygulamasicin
eksiksiz bir alternatiftir. Tim temel
haberlesme protokollerini destekleyen dahili
modbus ve anybus modillerine sahiptir.

Akim: 30 A...1250 A

Ana gerilim: 208 V... 690 V
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Pompa

Fan
Kompresor
Konveyor bant
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Teknik ozellikler

ABB yumusak yolverici teklifi, her ihtiyaci karsilayan dért seriden olusur. Urlnler,
motor guvenilirligini korumamza, kurulum verimliligini artirmamza ve uygulama

Uriin 6zellikleri

Uretkenligini artirmamza yardimci olur. L} DAHA GUVENLI Motor giivenilirligi PSR__PSRC PSE PSTX
Koruma Yumusak yol verme ve durus ® ® [} [}
Akim sinirlama - - [ J [ J
ABB yumusak yolvericiler, motorunuzu elektriksel Akim simrlama rampasi ve dual akim simrlama - - - e
.. P Elektronik motor asiri yiik korumasi, EOL - - [ [ ]
stresten koruyarak motor dmruninun uzatilmasina
ol e Dual asin ylik korumasi - - - [ J
yardimci olur. Baslangi¢ akimlar yikin durumuna, =L
I tipi torb t . Dislik ylk korumasi - - ) )
uygulamanin tipine ve motor boyutuna gore
kylg Ikl . p dilebilir. M y P ?(I ik Glig faktori dusik ylik korumasi - - - [ ]
olayh a"optlr‘fnz-e e .1 ebilir. Motoru .a.r 1y,u ve Kilithi rotor Korumas! _ _ ° ®
?ebe.ke duzenSIthIerlnd.(.en kf)“r.umak icin 10’un Rl G G e eumes N N N °
Uzerinde motor koruma 6zelligi bulunmaktadir. Faz ters ydn korumas? _ _ _ °
Kullanmicr tanimh koruma - - - [
Motor1sitmasi - - - [
poy Motor korumasiigin PTC / PT100 girisi - - - [}
Uriin 6zellikleri - Genel bakis PSR PSRC PSE PSTX Asin gerilim / diisik gerilim korumas? B _ _ °
_@_Q Motor Toprak hatasi korumas1 - - - [ ]
korumasi - - Orta Yiksek
x Kurulum
verimliligi Temel Temel Orta Yiiksek DAHA KOLAY Kurulum verimliligi PSR PSRC PSE PSTX
|//' Uygulama Kurulum Dahilibypass ° ° ° °
iyilestirmesi Temel Temel Orta Yiksek Ucgen baglanti olanagn - - - [
Yumusak yolvericinize ihtiyacinmiz olan tiim dzellikleri Grafik ekran ve tug takimm - - d d
Teknik Szellikler - Genel bakig dahil ederek kurulum siiresini ve pano boyutunu Eikaniabiligeusitalami - - - o
Teknoloji Temel Temel Genel Geligmisg azaltin. Kompakt tasarim ve bircok dahili 8zelligi LA e L VO BRI S - - - =
Motor boyutu Kiiclik —105 A’e kadar Kiiglik -105 A’e kadar Orta-370 A'e kadar Blyiik — 1250 A’e kadar sayesinde ABB yumusak yolvericileri kolay kurulum Programlanabilir uyan fonksiyonlar: = = = b
. . " i i . ors Tanilayici (diagnostics) - - - [
Uygulama Hepsi Vidah kompresér Hepsi Hepsi imkani sunar. Dahili bypass 1s1 yayihmin azaltirken
p . Asinylik agma siiresi - - [ J
Tork kontrolii - - Evet Evet zaman ve alan tasarrufu da saglar. Tek Gnitede == —
ksiksiz motor yol verme ¢6zimu 2siryOk sogiitma sles] - = . o
g - _ e .
Agir sart yol verme Evet Evet y ¢ Analog cikis a _ ° °
Kasa boyutlan A,B,C,D A,B,C,D A,B,C A,B,CD,EF Fieldbus haberlesme (e} (e} [} [ J
Olay kayd1 - - o [ ]
Haberlesme protokolleri Dil secenegi - - - 17
Dabhili hab. protokolleri - - Modbus RTU Modbus RTU Elektriksel sayag - - - [
Fieldbus Modbus RTU, Profibus, Modbus RTU, Profibus, Modbus RTU, Profibus, Modbus RTU, Profibus,
istege bagh aksesuarla i i i i
(isteg gh uarlar) DeviceNet DeviceNet DeviceNet, Modbus TCP DeviceNet, Modbus TCP DAHA VERIMLI Uygulama verimliligi PSR PSRC PSE PSTX
MP;(ZIbu;,TILDJe\;:gNett,IP / U I Tork kontroli - - o o
odbus-RTU, net IP,
Anybus EtherNet/IP. Modb ygu ama Tork sinirlama - - - [ ]
(istege bagh aksesuarlar) . . . ther et( » MOCUS- | K
TCP, Profinet, BACnet Yumusak yolverici sadece motora yol vermekle Korumahidevrelkait) - - C C
MS/TP, EtherCAT @ 3 ] o ] i - - -
/ il kalmaz aym zamanda {iretimdeki durma siirelerini Af" ?”r“m m.°df" - b
de azaltir. ABB yumusak yolvericileri, motorlar Diistik mzda leri/gerijog = = = b
Sertifikalar ve onaylar . . . . . .. - Dinamik fren - - - [
Uzerindeki mekanik stresi azaltir ve motor 6mrunu : :
Sertifikalar CE, cULus, CCC, EAC, CE, cULus, CCC, EAC, CE, cULus, CCC, EAC, CE, cULus, CCC, EAC, Tork k I izl f . Sabit durus freni - - = [
ANCE, C-tick, KC ANCE, C-tick, KC ANCE, C-tick, KC ANCE, C-tick, KC uzatir. Tork kontrol, pompa temizleme, motor freni Sirah yol verme n N . -
onaylar ] ] ABS, DNV, Lloyd’s register, ABS, DNV, Lioyd’s register, gibi bircok 6zellik ile prosesler tam performansta I Y e _ _ _ °
CCS, PRS, Class NK CCS, PRS, Class NK cahsr
: Darbeliyol verme - - [ [ ]
Otomatik pompa temizleme - - - [}
Normal yolverme Direkt baglanti = el ©=EpEiord), =9 Fas E
Yumusak yolvericiler PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105
PSRC3 PSRC6 PSRC9 PSRC12 PSRC16 PSRC25 PSRC30 PSRC37 PSRC45 PSRC60 PSRC72 PSRC85 PSRC105
PSE18 PSE25 PSE30 PSE37 PSE45 PSE60 PSE72 PSES85 PSE105 PSE142 PSE170 PSE210 PSE250 PSE300 PSE370
PSTX30 PSTX37 PSTX45 PSTX60 PSTX72 PSTX85 PSTX105 PSTX142 PSTX170 PSTX210 PSTX250 PSTX300 PSTX370 PSTX470 PSTX570 PSTX720 PSTX840 PSTX1050 PSTX1250
Akim AY 3 6 9 12 18 25 30 37 45 60 72 85 142 170 210 250 300 370 470 570 720 1050 1250
Gli¢ kw (400V) 1.5 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 75 90 110 132 160 200 250 315 400 560 710
GU¢ HP (440V) 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 100 125 150 200 250 300 400 500 600 900 1000

YYaklagik akim degeri. IEC ve UL’e gore tam detaylar i¢in litfen yumusak yolverici kataloguna bakimz.



