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LUMINAIRE SÉRIE WNL POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX  
Classe I, Division 2, Groupes ABCD; Classe II, Division 2, Groupes FG; Classe III; Classe I, Zone 2, Groupe IIC

      

PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATION:
Tous les codes d'électricité et du bâtiment national ou autres applicables doivent être observés lors de l'installation du luminaire. Pour toute 
interprétation des codes, veuillez consulter les autorités locales compétentes.   

— RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION  —

1. NE PAS INSTALLER CE LUMINAIRE DANS UN EMPLACEMENT CLASSÉ LORSQUE LA TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 
MARQUÉE EXCÈDE LA TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION DES ATMOSPHÈRES DANGEREUSES. SE REPORTER À LA PLAQUE 
SIGNALÉTIQUE DU LUMINAIRE POUR CONNAÎTRE L'ADAPTATION POUR LES EMPLACEMENTS DANGEREUX SPÉCIFIQUES.

2. NE PAS INSTALLER LE LUMINAIRE DANS UN ENDROIT OÙ LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EXCÈDE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE 
MAXIMALE INSCRITE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU LUMINAIRE.

3. POUR VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE MINIMALE POUR LAQUELLE LES FILS D'ALIMENTATION SONT APPROUVÉS, SE REPORTER À       
LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU LUMINAIRE. 

4. S'ASSURER QUE LA TENSION D'ALIMENTATION CORRESPOND À LA VALEUR NOMINALE INSCRITE SUR LA PLAQUE 
SIGNALÉTIQUE DU LUMINAIRE. 

5. AVANT LA MISE SOUS TENSION DU LUMINAIRE, CONFIRMER LA CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE À L'AIDE D'UN OHMMÈTRE 
OU D'UN AUTRE APPAREIL D'ESSAI ADÉQUAT.    

LE LUMINAIRE PEUT ÊTRE MIS SOUS TENSION DANS UN EMPLACEMENT DANGEREUX UNIQUEMENT APRÈS AVOIR 
ÉTÉ FIXÉ À LA MONTURE ET SI LA LENTILLE A ÉTÉ ASSEMBLÉE ET FIXÉE AU BOÎTIER TEL QUE DÉCRIT DANS CETTE 
FICHE D'INSTRUCTIONS.

IMPORTANT: NE PAS ENTREPRENDRE L’INSTALLATION AVANT D’AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES AVERTISSEMENTS, 
DE TOUTES LES PRÉCAUTIONS ET TOUTES LES PROCÉDURES DE CETTE FICHE D’INSTRUCTIONS. 

AVERTISSEMENT:

LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DU PARAGRAPHE 410.44 
ET DE L’ARTICLE 250 DU “NATIONAL ELECTRICAL CODE” ET DE LA SECTION 10, RÈGLEMENT 30-500 DU 
CODE CANADIEN DE L’ÉLECTRICITÉ. OMETTRE UNE MISE À LA TERRE ADÉQUATE DE CE LUMINAIRE 
CRÉERA UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE POUVANT CAUSER UNE BLESSURE GRAVE, VOIRE 
MORTELLE.

Garantie : Hazlux vend ce produit d’après une entente selon laquelle l’utilisateur accepte d’effectuer tous les essais nécessaires afin de déterminer 
l’aptitude de ce produit pour l’application prévue. Sous réserve des limites établies ci-dessous, Hazlux garantit que le luminaire DEL Hazlux sera 
exempt de défauts de matière et de fabrication durant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’installation ou quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date d’expédition, la première des deux dates prévalant. 

Limitations et exclusions de la garantie : La garantie ci-dessus s’applique uniquement si le produit est installé dans les applications à 

une température ambiante qui respecte la plage de températures de fonctionnement spécifiée et si son utilisation observe les valeurs électriques 
indiquées sur l’étiquette du pilote DEL. Cette garantie est également nulle si le produit est soumis à une utilisation abusive, une négligence, un 
accident, un incendie, un dommage matériel, une installation inadéquate, une modification non autorisée ou un usage contraire aux instructions ou à 
toute loi, tout code ou règlement. Sur une prompte notification d’un défaut couvert par la présente garantie, Hazlux aura le choix de réparer ou 
remplacer les produits jugés défectueux dans des conditions normales d’installation, d’utilisation et de service. Hazlux se réserve le droit de remplacer 
tout produit sous garantie par un produit de substitution dont la fonction est similaire si le produit sous garantie n’est plus disponible. 

LA GARANTIE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE CONCERNANT CE PRODUIT ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE 
OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À DES FINS 
PARTICULIÈRES, QUI SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉES. LA RESPONSABILITÉ POUR RUPTURE DE LA GARANTIE CI-DESSUS EST 
LIMITÉE AU COÛT DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET EN AUCUNS CAS HAZLUX NE POURRA ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.  

-  

–AVERTISSEMENT– 
COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT ET DURANT L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN.
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OUTILS MÉTRIQUES REQUIS POUR L'INSTALLATION DU LUMINAIRE
ET TOUTES LES CONFIGURATIONS DE MONTAGE

Pour autres types de monture (en angle ajustable), se reporter aux fiches d'instructions fournies dans la boîte contenant la monture. 

INSTRUCTIONS EN SURFACE/AU PLAFOND
1. Desserrer les ferrures de montage déjà installées à l'arrière du luminaire (Figure 1).
2. Glisser les ferrures vers l'extérieur jusqu'à ce que les trous de montage soient à un écart de 28,72 po (730 mm) l'un de l'autre pour les 

modèles NL2, ou 52,22 po (1327 mm) l'un de l'autre pour les modèles NL4 (Figure 1).
3. Serrer l'écrou 1/4-20 fourni au couple de 8 Nm (70 po-lb) (Figure 1).  

4. Fixer à une surface plane à l'aide d'une pièce de fixation et rondelle M6 ou 1/4-20 par côté min. (non fournies). Pour les installations avec 
vibration, au moins deux pièces de fixation par côté sont requises. La ferrure de montage à rainure de clavette facilite l'installation (Figure 2).    

INSTALLATION EN MONTAGE AFFLEURÉ :   
1. Retirer les ferrures de montage déjà installées à l'arrière du luminaire (Figure 1).
2. Retirer/remplacer les boulons de carrosserie par au moins deux (2) boulons de carrosserie 1/4-20 de la longueur appropriée.
3. Percer des trous à un écart approprié l'un de l'autre dans la surface où le luminaire sera installé.  
4. Installer le groupe luminaire/boulons de carrosserie dans les trous correspondants. 
5. Serrer les rondelles et les écrous sur les boulons de carrosserie.  

MONTAGE EN SUSPENSION :  
1. Retirer les ferrures de montage déjà installées et les boulons de carrosserie à l'arrière du luminaire (Figure 1).
2. Fixer deux ancrages à chaque embout à l'aide des trous de montage intégrés, comme ci-dessous (Figure 3). 
3. La quincaillerie de suspension (non fournie) doit être approuvée pour un minimum de 135 lb. 

Figure 1
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
1. Ouvrir la lentille à l'aide d'un outil hexagonal de 3 mm approprié. 
Note: 
Les vis imperdables resteront fixées à la lentille pour faciliter la réinstallation et empêcher la perte des pièces de fixation.  
2. Desserrer les quatre pièces de fixation qui retiennent le réflecteur et comprimer le réflecteur de manière à aligner les fentes en trou de 

serrure avec les fixations, puis retirer le réflecteur (Figure 4). 

Effectuer le raccordement électrique : 
Installer un système de câblage adéquat à l'entrée du conduit conformément aux exigences du National Electrical Code (NEC) / Code Canadien 
de l'Électricité (CCÉ) pour le lieu d'installation spécifique.  

Pour une entrée unique, utiliser :
Câbler par l'entrée NPT dégagée. Se reporter aux codes NEC/CCÉ, suivre toutes les normes locales applicables. Voir le schéma Fig. 4. 

Step 5Figure 4
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Pour le câblage de bout en bout :
Toute méthode de câblage doit être conforme aux codes NEC/CEC, toutes les normes locales et être acceptable pour l'emplacement dangereux 
de l'installation. Retirer la rondelle NPT de l'extrémité fermée à l'aide d'un outil hexagonal 3/8 po (Figure 4). Les fils du côté éloigné doivent être 
passés par le canal entre le séparateur du CA et le boîtier, comme illustré à la Figure 5.   

Effectuer le raccordement aux connecteurs d'épissure fournis comme le montre le schéma de câblage, Figure 6.

Note: 
Le câblage de bout en bout ou en série doit être muni de conducteurs calibre12 AWG et la charge totale du circuit ne doit pas dépasser 1200 W. 
Pour faciliter l'assemblage et éviter l'infiltration, il est nécessaire d'appliquer une gelée de pétrole ou un lubrifiant/produit d'étanchéité à base 
d'huile minérale épaissie avec un savon. Obturer toute entrée de conduit inutilisée pour maintenir l'intégrité du boîtier

Réinstaller les réflecteurs et fermer la lentille : 
Les pièces de fixation des réflecteurs doivent être serrées à la main au couple de 5 po-lb pour empêcher de fausser le filetage du canal des vis. 
Fermer la lentille et réinstaller les vis d'assemblage à six pans M4 à l'aide d'une visseuse hexagonale de 3 mm. Pour aligner les pièces de 
fixation de la lentille avec les trous taraudés, appuyer sur la lentille de manière à comprimer la garniture d'étanchéité et diriger la fixation dans le 
trou taraudé à l'aide d'une visseuse hexagonale de 3 mm. Serrer les fixations de la lentille à 1,7 Nm (15 po-lb).

Figure 5

Parcours du câblage CA

Le Câblage doit être fait ici
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Pour le circuit de gradation Classe 1, les fils 
doivent être cotés pour 300 V min. pour les 
modèles avec le suffixe AC (ou CA), 600 V min. 
pour le suffixe HV. Pour la gradation analogique  
0-10 V, connecter le Violet (+) et le Gris (-) au 
câblage de gradation 0-10 V CC.
• Les systèmes de gradation doivent être 
certifiés et convenir à la classification du lieu. 
• Le circuit de gradation 0-10 V peut être câblé 
comme circuit Classe 1 ou Classe 2.
• Le pilote DEL utilisera un maximum de 250 µA 
pour les besoins du contrôle de gradation.
• Le contrôleur 0-10 V doit absorber le courant 
par les fils de contrôle du pilote DEL. 
• 10 V = sortie maximale, 0 V = sortie minimale.

*Omettre les fils d’entrée violet et gris si la gradation 
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