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SMART MOBILITY

The home of charging 

Terra AC wallbox

 
• Alta qualidade 
• Flexibilidade e tecnologia 
• Segurança e proteção 
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—
Na ABB, temos 130 anos de tradição e
liderança em tecnologia, com um
portifólio líder mundial de carregamento
CA e CC – para mobilidade segura,
inteligente e sustentável.

  

  

  

— 

  

ABB: The home of charging 

TERRA AC WALLBOX 2 

É por isso que algumas das maiores marcas
do mundo confiam em nós para fornecer
soluções de mobilidade elétrica líderes de
mercado, da rodovia para sua casa.
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Terra AC Wallbox

Para um mercado em pleno crescimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Redução do custo dos VEs

Em meados de 2020 VE’s serão mais baratos
do que alternativas com motor de combustão
interna em quase todos os mercados.

Vendas VEs Global

Veículos elétricos representarão 57% do total 

global de vendas de veículos de passageiros 

até 2040.

Vendas de VEs de 

passageiros

As vendas de veículos

elétricos de passageiros

crescerão para 28 milhões

em 2030 e para

56 milhões até 2040.
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__

Casos de uso
Terra AC Wallbox fornece soluções personalizadas, inteligentes e 

conectadas para qualquer empresa, casa ou empreendimento.

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Em casa

A partir de uma única residência 

até em condomínios.

No trabalho

De pequenos a grandes 

escritórios, parques e 

complexos empresariais.

Empreendimentos

De hotéis a clubes esportivos e shopping 

centers.

__ 

Fonte: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport 
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__
Benefícios - Terra AC Wallbox

—
 Alta qualidade

Melhor solução em carregadores
AC do mercado, com a qualidade
excepcional esperada de uma
empresa líder mundial em sistemas
de recarga para veículos elétricos.

 

 
— 

 Flexível e preparado para o futuro 

Possibilidade de updates remotos
de software para garantir melhor
performance e minimizar a
necessidade de intervenções
locais.

     

Funcionalidade Smart possibilita
que o carregador possa adaptar a
potência consumida e fornecer o
carregamento ideal, hoje e no futuro.

Diversas opções de conectividade
incluindo Wi-Fi, Bluetooth, Ether-
net RJ45 de série e opcional mo-
dem 4G para controle das recargas
e gerenciamento da energia
consumida.

  

 — 

 Segurança e proteção

Possibilidade de integração com
medidor de energia para controle
dinâmico de demanda, reduzindo os
custos com energia e prevenindo
incômodos desarmes nos
equipamentos de preteção.

 

   

Certificado e testado por órgãos
terceiros e independentes nas
normas aplicáveis mais exigentes
do mercado.

 

Proteção de limitação de corrente
possibilita a máxima potência de
recarga sem causar danos a
instalação elétrica.

Proteções integradas que incluem
monitor de fuga à terra CC e proteção
contra surtos de tensão, protegendo
tanto o usuário quanto o VE.

__ 

* Web portal: abb.admin.chargedot.com/#/login 

Aplicativo e Web portal* dedicados
ChargerSync permitem fácil
autentificação e controle do
carregador AC, juntamente com
informações sobre o status da
recarga.
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Carregamento inteligente

—

Portfolio IEC/ABNT – Padrão Europeu

Carregador AC para veículos elétricos, Tipo 2

Tensão de entrada da rede: 184 ... 276 V monofásico e 320 ... 480 V trifásico, 50 / 60 Hz

 
 

                                                                                   

 

 

Monofásico com display e certificação MID

 

 

 Trifásico 

 

 

 

 

 

  

 Trifásico com display e certificação MID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potência 

(kW) 

Max. 

corrente (A) 

Saída por tomada ou Cabo 

com conector 

Recursos

adicionais Modelo Código

Peso 

Pacote 

(1pc)

(kg) 

Monofásico

3.7 16 Tomada Tipo 2 com tampa - Terra AC W4-S-0 ABB6AGC082587 3 

Tomada Tipo 2 com tampa RFID Terra AC W4-S-R-0 ABB6AGC085384 3 

7.4 32 Tomada Tipo 2 - Terra AC W7-T-0 ABB6AGC081278 3 

Tomada Tipo 2 RFID Terra AC W7-T-R-0 ABB6AGC085382 3 

Tomada Tipo 2 RFID, 4G Terra AC W7-T-R-C-0 ABB6AGC085383 3 

Cabo 5 metros, Tipo 2 RFID Terra AC W7-G5-R-0 ABB6AGC082155 5 

Cabo 5 metros, Tipo 2 RFID, 4G Terra AC W7-G5-R-C-0  ABB6AGC085385 6.5

7.4

  

32 Tomada Tipo 2  RFID, 4G,  

2x ethernet 

Terra AC W7-T-RD-MC-0 ABB6AGC082174 3 

Cabo 5 metros, Tipo 2  RFID, 4G,  

2x ethernet 

Terra AC W7-G5-RD-MC-0 ABB6AGC085386 6.5 

11 16 Cabo 5 metros, Tipo 2 RFID Terra AC W11-G5-R-0 ABB6AGC082156 6 

22 32 Tomada Tipo 2 - Terra AC W22-T-0 ABB6AGC081279 3 

Tomada Tipo 2 RFID Terra AC W22-T-R-0 ABB6AGC082152 3 

Tomada Tipo 2 RFID, 4G Terra AC W22-T-R-C-0 ABB6AGC082153 3 

Tomada Tipo 2 com tampa RFID Terra AC W22-S-R-0 ABB6AGC082589 3 

Tomada Tipo 2 com tampa RFID, 4G Terra AC W22-S-R-C-0 ABB6AGC082154 3 

Cabo 5 metros, Tipo 2 RFID Terra AC W22-G5-R-0 ABB6AGC082158 6.5 

Cabo 5 metros, Tipo 2 RFID, 4G Terra AC W22-G5-R-C-0 ABB6AGC082157 6.5 

 22 32 Tomada Tipo 2 RFID, 2x ethernet Terra AC W22-T-RD-M-0 ABB6AGC081280 3 

Tomada Tipo 2 RFID, 4G,  

2x ethernet 

Terra AC W22-T-RD-MC-0 ABB6AGC081281 3 

Tomada Tipo 2 com tampa RFID, 4G,  

2x ethernet 

Terra AC W22-S-RD-MC-0 ABB6AGC081282 3 

Cabo 5 metros, Tipo 2 RFID, 4G,  

2x ethernet 

Terra AC W22-G5-RD-MC-0 ABB6AGC081285 6.5 

Terra AC W11-G5-R-0 

Terra AC W7-T-0 

Terra AC W22-T-RD-M-0 
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Acessórios - Terra AC Wallbox
 

 

Descrição Corrente (A) Código 

Peso pacote 

(1 pç) (kg) 
 
 

Pedestal          
 

Para fixação no piso    
 

Pedestal metálico autoportante para 1 carregador - ABB6AGC085345 11.5 
 

Pedestal metálico autoportante para 2 carregadores back-to-back - ABB6AGC085684 11.5 
 

Pedestal metálico autoportante para 2 carregadores com trilho DIM - ABB6AGC082326 18.4  

Cobertura polarizada para pedestal metálico autoportante de 2 carregadores back-to-back (6AGC085684 e 6AGC082326) - ABB6AGC103029 0,2  

Kit de montagem de pedestal single-wallbox (6AGC085345) - ABB6AGC107887 -  

Kit de montagem de pedestal back-to-back (6AGC085684) - ABB6AGC107700 -  

Kit de montagem de pedestal retangular (6AGC082326) - ABB6AGC107699 -  

      

Cartão RFID (MIFARE)        

Cartão RFID com logotipo ABB, pacote com 5 unidades - ABB6AGC082175 0.07  

Cartão RFID branco, pacote com 5 unidades - ABB6AGC082176 0.07  

      

Cabos para recarga         

Comprimento: 7 m     

Cabos com dois conectores, iguais ou diferentes         

Monofásico    
 

Cabo com dois conectores, 7 m, monofásico, Tipo 2 para Tipo 1, 16 A 16 ABB6AGC082538 2.56  

Cabo com dois conectores, 7 m, monofásico, Tipo 2 para Tipo 2, 32 A 32 ABB6AGC082535 2.95  

Cabo com dois conectores, 7 m, monofásico, Tipo 2 para Tipo 1, 32 A 32 ABB6AGC082539 3.77  

Trifásico    
 

Cabo com dois conectores, 7 m, trifásico, Tipo 2 para Tipo 2, 16 A 16 ABB6AGC082536 2.15  

Cabo com dois conectores, 7 m, trifásico, Tipo 2 para Tipo 2, 32 A 32 ABB6AGC082537 4.18  

  

Peças de reposição    
 

Conjunto de proteção contra água e poeira para entrada de cabos, incluindo anéis de vedação (1 * 32 mm e 2 * 25 mm) (CE, UL 

32 A, JPN) 
- ABB6AGC085387 0.04  

Kit de montagem do carregador (CE, UL 32 A, JPN) - ABB6AGC107747 -  

Tampa frontal (sem tela, CE) com 2 parafusos inclusos - ABB6AGC085388 1.50  

Tampa frontal (com tela,CE) com 2 parafusos inclusos - ABB6AGC101274 1.50  

Tampa frontal (sem tela, sem logo ABB, CE) com 2 parafusos inclusos - ABB6AGC101193 1.50  

Tampa frontal (com tela, sem logo ABB, CE) com 2 parafusos inclusos - ABB6AGC101194 1.50  

Tampa de Manutenção interna (sem tela, CE), 6 parafusos inclusos - ABB6AGC085389 1.50  

Tampa de Manutenção interna (com tela, CE), 4 parafusos inclusos - ABB6AGC101275 1.50  

Tampa da tomada ( CE, UL 32 A, JPN) - ABB6AGC100937 0.90  

    
 

Cabos para reposição    
 

Para versão de carregadores com cabo     
 

Cabo para reposição, 5 m, trifásico, Tipo 2, 16 A 16 ABB6AGC082555 1.41  

Cabo para reposição, 5 m, monofásico, Tipo 2, 32 A 32 ABB6AGC082554 2.05  

Cabo para reposição, 5 m, trifásico, Tipo 2, 32 A 32 ABB6AGC082556 2.95  

    
 

Garantia estendida    
 

Tempo total de garantia de 3 anos (garantia padrão de 2 anos + 1 ano) - ABB6AGC084053 -  

Tempo total de garantia de 4 anos (garantia padrão de 2 anos + 2 anos) - ABB6AGC084054 -  

Tempo total de garantia de 5 anos (garantia padrão de 2 anos + 3 anos) - ABB6AGC084055 -  
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Especificação Técnica
 

Informação do Produto  

Modo de recarga Modo 3, nível 2 

Níveis de potência e corrente de entrada/saída IEC:  Monofásico até 7.4 kW / 32 A  

         Trifásico até 22 kW / 32 A 

Tensão de entrada/saída IEC: Monofásico: 187- 276 V, 50 / 60 Hz 

IEC: Trifásico: 320 – 480 V, 50 / 60 Hz 

Aterramento TT, TN, IT 

Tipo tomada ou conector Tomada Tipo 2 com ou sem tampa 

Cabo Tipo 2. O cabo pode ser enrolado em volta do carregador 

Proteções inclusas Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, Monitor de corrente residual (30 mA CA e 6mA CC), proteção contra surto de tensão (classe III) 

Sobretensão classificação III 

Medidor de energia Classe B (+/- 1%), Certificação MID opcional nas versões com display 

Interface com usuário   

Autenticação  Cartão RFID ABB (1 incluso) ou ChargerSync™ app / portal 

Interface com usuário  TerraConfig app ou portal para configuração, ChargerSync™ app ou portal para uso 

Protocolos de comunicação  OCPP 1.6J, Modbus RTU RS485 (medidor de energia ou controlador local), Modbus TCP/IP (conexão para controlador local) 

Indicação visual local  5 LEDs (energia / conexão / autorização / recarga / erro) 

Configuração   

Update de Software  OCPP 1.6J, aplicativo ou portal ChargerSyncTM, TerraConfig app 

Controle e configuração   OCPP 1.6J, aplicativo ou portal ChargerSyncTM, TerraConfig app 

Características gerais   

IP e IK  IP54, IK10 (IK8+ para temperaturas operacionais de -35 até -30 °C) 

Altitude de operação  2000 m 

Faixa de temperatura de operação CE  -35...+50 °C (pode ser aplicado fator de derating) 

Faixa de temperatura de operação 

MID 

 -35...+55 °C (pode ser aplicado fator de derating) 

Faixa de temperatura de 

armazenamento 

 -40...+80 °C 

Montagem  Parede ou pedestal para fixação em piso 

Dimensões A x L x P 320 x 195 x 110 mm 

A x L x P 12.60 x 7.68 x 4.33 polegadas 

Certificações e normas   

Declaração de conformidade EU  https://e-mobility.abb.com/compliance 

Normas de segurança  IEC 62955 

Outras norrmas  FCC Part 15B/15C 

Programa de eficiência Energética  ENERGY STAR 

Certificações  CE, Eichrecht, MID, SGS 

Garantia  24 meses 
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Conectividade     

Protocolos de comunicação 
OCPP 1.6J, Modbus RTU RS485 (medidor de energia externo ou controlador local), Modbus TCP/IP 

(controlador local) 

Ethernet 1×1/100 BaseT, RJ45, daisy-chain Ethernet (opcional) 

Comunicação Móvel Entrada para Nano-SIM tipo M2M (Machine to Machine): 4G (LTE), 3G (WCDMA) 

Bluetooth baixa energia BLE 5.0 

RFID ISO/IEC 14443A, MIFARE™ Classic, memória de 1K e 4K 

Sistemas operacionais de dispositivos móveis compatíveis Android 4.4 ou superior / iOS8 ou superior 

Contatos configuráveis disponíveis Uma entrada e uma saída 

Carga nominal de contato de saída configurável 250 VAC ou 30 VDC, corrente máxima de 1 A 

 
EU 

Tecnologia RF Frequência da banda Máxima E.I.R.P (dBm) 

LTE-FDD B1 23 

LTE-FDD B3 

LTE-FDD B7 

LTE-FDD B8 

LTE-FDD B20 

LTE-FDD B20A 

LTE-FDD - 

LTE-FDD - 

LTE-FDD B38 

LTE-FDD B40 

LTE-FDD B41 

WCDMA I 24 

WCDMA VIII 

WCDMA - 

RFID 13.56 MHz NA 

Bluetooth Baixa Energia 2.4 GHz 10 

WLAN ( 802.11b/g/n20) 2.4 GHz 20 

 

 

—

Design inteligente Pensando no usuário

 

 O App possibilita a configuração simplificada
do carregador

 Pronto para integração com sistemas de
Smart Building

 Atualizações de software por meio do App
preparam o carregador para o futuro.

 Permite aos usuários autenticar o
carregamento por meio do App ou cartão
RFID. A configuração é facilmente realizada
via App ou ABB web portal

 Envia o status de cobrança pelo aplicativo
 Fornece informações sobre o status dos

carregadores (disponibilidade, número de
sessões, entrega de energia)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__

ABB Eletrificação:

Avenida Nicolar Boer, 399
Pq. Industrial Tomas Edson - São Paulo / SP
 

new.abb.com 

 

Contact Center

Telefone: 0800 14 9111
E-mail: abb.atende@br.abb.com
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright© 2021 ABB - All rights reserved. 

Specifications subject to change without notice. 
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