Sicherheitsleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


1

1 St.
...............
...............

Pendel-Aufbau-Sicherheitsleuchte Flur
LED-Downlight-Sicherheitsleuchte aus weißem Kunststoff, 
einsetzbar für Pendelmontage (Pendelbefestigungsaufsatz inklusive, Pendel nicht enthalten), sowie für Deckenaufbaumontage,

mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges (Lichtverteilung Flur) zur Erreichung besonders weiter Montageabstände,
quadratisches Design für alle Decken geeignet, für einfache, schnelle Montage und Installation.

In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Elektronikbox und LED-Leuchtmittel inklusive.
1W-LED-Leuchtmittel für verlängerte Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Integrierte Kommunikationseinheit zur Busankopplung an die vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Prüfeinrichtung NaveoPro mit Cloud-Anbindung, sowie geeignet zum Anschluss an ein vorhandenes zentrales Überwachungs- und Steuerungssystem DCP.
Mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten. Automatischer wöchentlicher Funktionstest und halbjährlicher Bemessungsbetriebsdauertest mit frei programmierbaren Zeitpunkten, selektive Status- und Fehleranzeige.
Anschlussspannung:
230-240V AC 50/60 Hz
Durchgangsverdrahtung Anschlussklemmen 2,5 mm2
Schutzart:
IP 40
Schutzklasse:
II

Montageart:
Pendel-Aufbau

Abmessungen (ohne Pendel): L 151 x B 151 x H 62 mm
Zul. Umgebungstemperatur: +5 bis +35 °C
Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Movion 173 P M3 Bus
2

1 St.
...............
...............

Einfachpendel

Pendel mit einer Pendelstange, weiß
Länge …….. mm, nicht kürzbar,
eckiger Deckenflansch
Abmessungen Flansch: L 80 x B 80 x H 27 mm


Fabrikat:
ABB Kaufel

LV_MOVION173 P M3BUS_01.DOC
Seite 1 von 1
Stand: Februar 2022

