Sicherheitsleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Deckeneinbau-Sicherheitsleuchte Fläche
LED-Downlight-Sicherheitsleuchte aus weißem Kunststoff, mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges (Lichtverteilung quadratische Fläche) zur Erreichung besonders weiter Montageabstände,
geeignet zum Einbau in Decken mit Hohlräumen von mind. 150-160 mm, für einfache, schnelle Montage und Installation.

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Elektronikbox und LED-Leuchtmittel inklusive.

1W-LED-Leuchtmittel für verlängerte Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Integrierter Leuchtenbaustein viaFlex FLX für Mischbetrieb aller Schaltungsarten in einem Stromkreis und Einzelleuchtenüberwachung.

Parametrierung der Schaltungsart und aller weiteren Parameter mittels Software.

Bausteine mit manueller Einstellung sind nicht gleichwertig.
Anschlussspannung:
220-240V AC 50/60 Hz, 189-275V DC
Durchgangsverdrahtung Anschlussklemmen 2,5 mm2
Schutzart:
IP 42 (außerhalb der Decke)

IP 20 (innerhalb der Decke)
Schutzklasse:
II

Montageart:
Einbau

Abmessungen:
Abdeckung D 100 mm

Einbautiefe Downlight: 36 mm

Einbautiefe Elektronikbox: 50 mm

Deckenausschnitt:
D 68 mm

Zul. Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Movion 175 E FLX
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