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DESCRIPCIÓN GENER AL DEL PRODUC TO ( IEC) 

Sistemas de alimentación ininterrumpida
Gama autónoma y modular  
De 1 kVA a 6 MVA
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—
Descripción general del producto 
SAI De 1 kVA a 6 MVA

DATOS GENERALES PowerValue LI Up / Pro PowerValue 11T G2 PowerValue 11 RT G2 PowerValue 11/31 T

Potencia nominal del 
bastidor del SAI

600/800/1000/1500/2000 VA 1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA 1 / 2 / 3 / 6 / 10 kVA 10 / 20 kVA

Potencia nominal 
del módulo SAI

- -  -  - 

PF nominal  
de salida del SAI

0,6 / 0,7 (dependiendo del modelo) 0,9 (1-3 kVA)
1,0 (6-10 kVA)

1,0 0,9

Número máx. de 
SAI en paralelo

- Hasta 3 SAI  
(6-10 kVA)

Hasta 3 SAI  
(6-10 kVA)

Hasta 4 SAI

Número máx. de 
módulos en paralelo 
en todo el sistema

- -  -  - 

Potencia máx. 
del sistema

- 30 kW 30 kW 80 kVA

Cableado Monofásico + N + PE Monofásico + N + PE Monofásico + N + PE Monofásico o trifásico + N + PE 
(seleccionable)

Tipo de SAI Torre autónoma Torre autónoma Rack o convertible en torre Torre autónoma

Topología Línea interactiva Conversión doble en línea Conversión doble en línea Conversión doble en línea

ENTRADA

Tensión nominal 
de entrada

230 V CA 220/230/240 V CA  (1-3 kVA)
208/220/230/240 V CA  
(6-10 kVA)

208/220/230/240 V CA  220/380/230/400/ 
240/415 V CA

Rango de tensión 170-280 V CA 100-300 V CA (1-3 kVA)
100-276 V CA (6-10 kVA)

120-300 VAC (1-3 kVA)
100-276 VAC (6-10 kVA)

Monofásico 110  -  276 V CA  
Trifásico 190  -  486 V CA 

Rango de frecuencia 50/60 Hz 45 - 55 Hz para sistemas de 50 Hz
54 - 66 Hz para sistemas de 60 Hz
40 - 70 Hz con carga <60 %  
(6-10 kVA)

45 - 55 Hz para sistemas de 50 Hz
54 - 66 Hz para sistemas de 60 Hz
40 - 70 Hz con carga <60 %  
(6-10 kVA)

45 - 55 Hz para sistemas de 50 Hz
54 - 66 Hz para sistemas de 60 Hz

THD de corriente 
con carga al 100 %

- 5 % (1-3 kVA)
< 3 % (6-10 kVA)

<5% (1-3 kVA)
<3% (6-10 kVA)

≤ 5 %

Factor de potencia 
con carga al 100 %

- ≥ 0,99 (1-3 kVA)
≥ 0,995 (6-10 kVA)

≥ 0,99 (1-3 kVA)
≥ 0,995 (6-10 kVA)

≥ 0,99

SALIDA

Tensión nominal  
de salida 
(dependiendo 
de la carga)

230 V CA 220/230/240 V CA  (1-3 kVA)  
208/220/230/240 V CA (6-10 kVA)

208/220/230/240 V CA 220/230/240 V CA

THD de tensión 
(con carga lineal)

< 2 % (1-3 kVA)
< 1 % (6-10 kVA)

<2% (1-3 kVA)
<1% (6-10 kVA)

≤ 2 %

Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable)

EFICIENCIA

Línea interactiva ≥ 95 % (modo normal) - - -

Conversión doble - Hasta el 91% (1-3 kVA)
Hasta el 95% (6-10 kVA)

Hasta el 92% (1-3 kVA)
Hasta el 95% (6-10 kVA)

Hasta el 94 %

Modo eco - Hasta el 98 % Hasta el 98 % Hasta el 97 %

COMUNICACIONES

Interfaz de usuario Pantalla LCD táctil (Up), LCD (Pro) LCD LCD LCD + LED 

Puertos  
de comunicación

USB, RS232 USB, RS-232, ranura SNMP, 
contactos sin potencial

USB, RS-232, ranura SNMP, 
contactos sin potencial

USB, RS-232, ranura SNMP, 
contactos sin potencial (opcional)

Control y monitoreo Software de desconexión y monitorización disponible
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PowerScale PowerWave 33 Serie SG

10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 kVA 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 200 / 
250 / 300 / 400 / 500 kW

10-500 kVA

 -  -  -

0,9 1,0 0,9

Hasta 20 SAI Hasta 10 SAI Hasta 6 SAI

 -  -  -

1000 kVA 5000 kW 3000 kVA

Trifásico + N + PE Trifásico + N + PE Trifásico + N + PE

Torre autónoma Torre autónoma Torre autónoma

Conversión doble en línea Conversión doble en línea Conversión doble en línea

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA 

380/400/415 V CA

161/280  -  264/460 V CA  138/240  -  264/460 V CA  340-460 V CA

35 - 70 Hz 35 - 70 Hz 45-66 Hz

≤ 3 % ≤ 4 % 
 

< 2 %

≥ 0,99 ≥ 0,99 0,99

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA 

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA

3x 380/400/415 V CA

< 2 % < 2 % < 1,5 %

50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable)

- - -

Hasta el 95,5 % Hasta el 96 % Hasta el 94,6 %

98 % 99 % Hasta el 98,7 % (eBoost)

LCD + esquema sinóptico Pantalla táctil gráfica (opcional en 160 - 200 kW), 
LCD + esquema sinóptico (en 60 - 200 kW solamente)

Pantalla gráfica del sistema LCD

USB (opcional), RS-232, ranura SNMP, contactos sin 
potencial (opcional)

USB, RS-232, ranura SNMP, contactos sin potencial, 
ABB ANC Network Card

RS232, SNMP  
(Modbus IP, RS232, RS485 y BacNet IP),  
BB ANC-L Network Card

Software de desconexión y monitorización disponible como opción
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DPA UPScale RI DPA UPScale ST DPA 250 S4 DPA 500

10 / 20 / 40 / 80  kW 40 / 60 / 80 / 120 / 200  kW 300 kW 500 kW

10 / 20 kW 10 / 20 kW 50 kW 100 kW

1,0 1,0 1,0 1,0

1 subrack Hasta 4 SAI Hasta 5 SAI Hasta 6 SAI

4 módulos 20 módulos 30 módulos 30 módulos

80 kW 400 kW 1500 kW 3000 kW

Trifásico + N + PE Trifásico + N + PE Trifásico + N + PE Trifásico + N + PE

Modular (DPA) Modular (DPA) Modular (DPA) Modular (DPA)

Conversión doble en línea Conversión doble en línea Conversión doble en línea Conversión doble en línea

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA 

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA

150/260  -  264/460 V CA  150/260  -  264/460 V CA  161/280  -  264/460 V CA  161/280  -  264/460 V CA  

35 - 70 Hz 35 - 70 Hz 35 - 70 Hz 35 - 70 Hz

< 3 %  
 

< 3 % < 3 % < 3,5 % 

≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99 ≥ 0,99

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA 

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA

220 / 380, 230 / 400,  
240 / 415 V CA 

< 1,5 % < 1,5 % < 2 % < 2 % 

50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable)

- - - -

Hasta el 96 % Hasta el 96 % Eficiencia del módulo de hasta el 97,6 %, 
eficiencia del sistema de hasta el 97,4 %

Hasta el 96 % 

98 % 98 % 99 % 99 %

LCD en módulo + esquema sinóptico, 
pantalla del sistema remoto opcional

LCD en módulo + esquema sinóptico, 
pantalla gráfica del sistema

LCD en módulo + esquema sinóptico, 
pantalla gráfica del sistema

LCD en módulo + esquema sinóptico, 
pantalla gráfica del sistema

USB, RS-232, ranura SNMP, contactos 
sin potencial, ABB ANC Network Card

USB, RS-232, ranura SNMP, contactos 
sin potencial, ABB ANC Network Card

USB, RS-232, ranura SNMP, contactos 
sin potencial, ABB ANC Network Card

USB, RS-232, ranura SNMP, contactos 
sin potencial, ABB ANC Network Card

Software de desconexión y monitorización disponible como opción
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DATOS GENERALES MegaFlex DPA PowerLine DPA IEC

Potencia nominal del 
bastidor del SAI

1000 kW- 1500 kW 20 -120 kVA (trifásico); 20 - 80 kVA 
(monofásico) 

Potencia nominal 
del módulo SAI

250 kW 20 - 40 kVA 

PF nominal de 
salida del SAI

1.0 1,0

Número máx. de 
SAI en paralelo

Hasta 4 SAI 2 (redundante) 

Número máx. de 
módulos en paralelo 
en todo el sistema

Hasta el 24 módulos 6 

Potencia máx. 
del sistema

6000 kW 120 kVA

Cableado 3ph + N + PE (4W), 3ph + PE (3W) Trifásico + N+ PE (trifásico); monofásico + N +  
PE (monofásico)

Tipo de SAI Modular (DPA) Modular (DPA)

Topología Conversión doble en línea Conversión doble en línea

ENTRADA

Tensión nominal  
de entrada

220/380, 230/400, 240/415 VAC 400/230 V CA, otros a petición 

Rango de tensión 30 % con cargas parciales Para cargas < 100 % (−15 %, +10 %),  
< 80% (−20 %, +10 %), < 60 % (−25 %, +10 %)

Rango de frecuencia 35 – 70 Hz 35-70 Hz
 

THD de corriente con 
carga al 100 % 
 

<4% < 4 %  

Factor de potencia 
con carga al 100 %

0.99 0,99

SALIDA

Tensión nominal  
de salida 
(dependiendo  
de la carga) 

220/380, 230/400, 240/415 VAC 400/230 V CA (trifásico); 230 V CA 
(monofásico) 

Variación de tensión ± 1% < 2 %

Frecuencia nominal 50 o 60 Hz (seleccionable) 50 o 60 Hz (seleccionable)

EFICIENCIA

Línea interactiva - -

Conversión doble Hasta 97,4 % (50 % carga nominal);  
> 97 % (25 % carga nominal)

Hasta el 96 %

Modo eco Hasta 99 % 98,5 %

COMUNICACIONES

Interfaz de usuario LCD en módulo + esquema sinóptico, 
pantalla gráfica del sistema

Pantalla gráfica del sistema (HMI) + módulo 
SAI con panel LCD

Puertos  
de comunicación

USB, RS-232, contactos sin potencial 
programables, ABB ANC Network Card

SNMP; ModBus;  
contactos sin potencial,  
ABB ANC Network Card

Control y monitoreo Software de desconexión y monitorización 
disponible como opción

Software de desconexión y monitorización  
disponible como opción
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