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附页一： 
A26，A30，A40  

Uimp：8kV; 

Ui：1000V;  

A26：  

Ith：45A;  

AC-1：Ue/Ie：690V/45A;  

AC-3：Ue/Ie：220-230-240V/26A, 380-400V/26A, 415V/26A, 440V/26A,  

500V/22A, 690V/17A;  

AC-8a：Ue/Ie：400V/30A;  

A30：  

Ith：65A;  

AC-1：Ue/Ie：690V/55A;  

AC-3：Ue/Ie：220-230-240V/33A, 380-400V/32A, 415V/32A, 440V/32A,  

500V/28A, 690V/21A;  

AC-8a：Ue/Ie：400V/40A;  

A40：  

Ith：65A;  

AC-1：Ue/Ie：690V/60A;  

AC-3：Ue/Ie：220-230-240V/40A, 380-400V/37A, 415V/37A, 440V/37A,  

500V/33A, 690V/25A;  

AC-8a：Ue/Ie：400V/50A;  

Us：24V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz,  

220-230V 50Hz/230-240V 60Hz, 380-400V 50Hz/400-415V 60Hz,  
400-415 V 50Hz/415-440 V 60Hz;  

3P，4P;  

IP20;  

配用辅助触头：（本体）  

Ith：16A;  

AC-15：Ue/Ie：24-127V/6A, 220-240V/4A, 380-440V/3A, 500-690V/2A;  

DC-13：Ue/Ie：24V/6A, 48V/2.8A, 72V/2A, 110-125V/1.1A, 220-250V/0.55A;  

无，1 NO ，1NC，1NO1NC，2NO2NC，3NO2NC 
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报 告 组 成 

报告内容 有无 页数 编号 

封面  1 00901-V2021CQC107502-879590 

首页  3 00901-V2021CQC107502-879590 

报告组成  1 00901-V2021CQC107502-879590 

安全型式试验报告  31 00901-V2021CQC107502-879590 

电磁兼容型式试验报告 / / / 

封底  1 / 

本报告由表中划的所有内容组成. 

 

判定：  P  试验结果符合要求 

F  试验结果不符合要求 

N  要求不适用于该产品， 或不进行该项试验 
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检验项目汇总表 

序号 检 验 项 目 依据标准条款 检验结果 

1/1 温升试验(#01 A40-30 Us:400-415V 50Hz /415-440V 60Hz) 9.3.3.3 合 格 

2 动作范围 9.3.3.2 合 格 

3 极阻抗 9.3.3.2.1.3 合 格 

4 介电性能 9.3.3.4 合 格 

5 

线圈功耗 

(#02-#06 A26-40 Us:400-415V 50Hz/415-440V 60Hz,220-230V 

50Hz/230-240V 60Hz,110V 50Hz/110-120V 60Hz,48V 50/60Hz,24V 

50/60Hz) 

9.3.3.2.1.2 合 格 

6 
极阻抗 

(#02 A26-40 Us:400-415V 50Hz/415-440V 60Hz) 
9.3.3.2.1.3 合 格 

III/7 
预期电流“γ”试验(type 2)  

(#07 A40-30 Us:400-415V 50Hz /415-440V 60Hz) 
9.3.4.2.2 合 格 

8 
电气间隙和爬电距离的验证 

(#02 A26-40 Us:400-415V 50Hz/415-440V 60Hz) 
8.1.4 合 格 

9 
耐非正常热和着火危险 

(#01 A40-30 Us:400-415V 50Hz /415-440V 60Hz) 

GB/T14048.1  

8.2.1.1 合 格 
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